Adatlap /% Hoffmann Group

Digitalis miihelytoloméro IP67 kor keresztmetszetii mélységmérovel és
adatkimenettel, Méréstartomany: 150mm

Rendelési adatok

Rendelés szama 412692 150
GTIN 4045197949714
Arucikk kategéria 41A
Leiras

Kivitel:

Digitalis tolomérd, IP67, adatkimenettel. J6l leolvashatd, kontrasztos LCD kijelz6 11,5

mm méretii szamokkal. Nagyon hosszu elemes m(ikodési idé a modern, energiahatékony
mérérendszernek koszonhetden. 20 perc utan a rendszer automatikusan takarékos tizemmaédba
kapcsol, és a tolérész egyszeri megmozditasaval aktivalhatd ismét. A mért értéket és a
nullapontot ekézben megé6rzi.

2 komponenses haz jo fogasa Haptoprene feliilettel. A tolomérd vizzel, hiité6folyadékkal, olajjal
és porral szemben ellenalloképes — adatkabellel is. Leppelt méréfellletek. Preset funkcioval
(méret elébeallitas).

Funkcio:

IP67: Rovid idejli vizbe merités és por behatolasa ellen védett (porzaro), valamint teljes
érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluziv 1 elem 081560 sz., CR2032-es méret

Opcionalis tartozék:

Adatkabel 498948 sz., beallitoé gyr( 498963 sz.

Alkatrész:

Adatkimenet sapka 412237 sz. D méret, elemtartd 412237 sz. B méret.

Miiszaki leiras

A tartalmazott elemek szama 1
Atkapcsolhaté leolvasas mm / col
Leolvasas 0,01 mm

© Hoffmann GmbH Qualitatswerkzeuge 03.04.2024 21:40 1/3



Adatlap /% Hoffmann Group

A mellékelt elemek / akkuk cikkszama
Méréstartomany
Csérhossz

Kalibralas

Leolvasas
Mélységmérd
Szabvany

IP védettségi osztaly
Energiaellatas
Mérési eltérés E MPE
Interfész

Interfész

081560 CR2032
0-150 mm
40 mm
A1
0,0005 coll
21,6
ISO 13385
IP 67
Elemes
+0,02 mm
RS232C csatlakozé

USB csatlakozo

Méréstechnika digitalis
Alapanyag Nemesacél, INOX
Minden alkatrész Edzett
Csomagolas Stabil doboz
Termék fajtdja Univerzalis tolémérd
Szolgaltatasok

DAKkS k,alllbralasTo,Iomerok/ mélységméré toldmérdk 021010 200
Max. méréstartomany 200 mm

Ka!lblralasTolqmerok/ mélységmérd tolomérék Max. 021000 200
meérestartomany 200 mm

Tartozék

Billenty(zet interfészUSB Tipus G2 498963 G2
Csavar mélységméré tartohoz 412236
Takardlap toloméréhoz Tipus D 412237D
Takarolap toldméréhoz Tipus B 412237 B
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Tipus SPRING 412240 SPRING
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