Adatlap /% Hoffmann Group

Univerzalis szerszamkészlet L 22 darabos, Tartalom (db): 22

Rendelési adatok

Rendelés szama 685520 22
GTIN 2050001944467
Arucikk kategoria 66H
Leiras

Kivitel:

L-BOXX® mlanyag rendszerkoffer (ités- és torésallé ABS mianyagbdl, froccsend viznek teljesen
ellenall. A robusztus 0sszeilleszté mechanizmus a kofferek egyszer( és gyors 6sszekapcsolasat és
szétvalasztasat, valamint tobb muianyag rendszerkoffer egylttes szallitas teszi lehetévé akar 40
kg-ig. A fedél akar 100 kg-ig terhelhetd, tarolasi kapacitas akar 25 kg.

Funkcio:

IPX4: Froccsend viz ellen minden irdnybdl védett, azonban idegen testek vagy érintés ellen nem.
Tartalom:

Mérészalag: 1 db 462201 sz. 2,5 méret

Villaskulcs: 1-1 db 610600 sz. 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 17x19 méret

Hajlitott hatszogkulcs készlet, gombvéqgu fejjel: 1 db 627132 sz. 9 méret

Lapos csavarhizé: 1-1 db 660030 sz. 2; 3,5; 5,5; 6,5 méret

Csavarhuzé Phillips-hez: 1-1db 667690 sz. 1; 2 méret

Kombinalt fogé: 1 db 700940 sz. 160 méret

Fedélbetét: 1 db 693352 sz.

Tarolds: L-BOXX® 693330 sz. 102 méret

Figyelem:

A szdllitas elhelyezett szerszammal torténik.
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Akar 5 darab 102 méret( L-BOXX® széllitasahoz megfelelé gorgds kocsi a 693370 sz. 5 méret alatt
kaphato.

IP védettségi osztaly: IP X4

Suly: 3,8 kg

Miiszaki leiras

Suly 3,8 kg

IP védettségi osztaly IP X4
Tartalom (db) 22
Termék fajtaja Szerszamkészlet
Tartozék

Lapos csavarhuzé, 2K Haptoprene nyéllel Pengeszélesség

b55mm 660030 5,5
Villdskulcs Kulcsnyildsok 17X19 mm 610600 17X19
Lapos csavarhuzo, 2K Haptoprene nyéllel Pengeszélesség 660030 3.5
b 3,5mm

Villaskulcs Kulcsnyilasok 12X13 mm 610600 12X13
Lapos csavarhuzo, 2K Haptoprene nyéllel Pengeszélesség 660030 2
b2mm

Hajlitott ha}tszogkulcs készlet, tartdgolyoval Krémozott 6271329
Kulcsok szdma 9

Lapos csavarhuzé, 2K Haptoprene nyéllel Pengeszélesség 660030 6,5
b 6,5 mm

Csavarhuzo Phl”l[,)S-heZ, 2K Haptoprene nyéllel 667690 1
Kereszthorony méret 1

Fedélbetét, kulon 693352
Csavarhuzo Phl”l[,JS-heZ, 2K Haptoprene nyéllel 667690 2
Kereszthorony méret 2

Villdskulcs Kulcsnyildsok 10X11 mm 610600 10X11
Mdanyag rendszerkoffer L-BOXX® {ires Tipus 102 693330 102

© Hoffmann GmbH Qualitdtswerkzeuge 13.03.2023 21:40 2/3



Adatlap /o Hoffmann Group

Villaskulcs Kulcsnyilasok 14X15 mm 610600 14X15
Villaskulcs Kulcsnyilasok 8X9 mm 610600 8X9
Mérészalag leolvaso ablakkal Szalaghossz 2,5 m 462201 2,5
Komblnalt fogo, kromozott, 2K vastag falu markolattal 200940 160
Teljes hossz 160 mm

Keményhab betét univerzalis szerszamkészlethez L 685521 1

Mennyiség 1
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