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TextFlow 12

Profiltartó alappolc, Magasság: 3000mm

Rendelési adatok

Rendelés száma 991488 3000

GTIN 4058255038176

Árucikk kategória 96O

Leírás

Kivitel:
Könnyű és nehéz hosszú termékek pl. tetőlécek, csövek, lécek, gerendák stb. álló és áttekinthető
tárolásához. Önkiszolgáló területen ideális használható. A változatosan felhasználható elválasztó
karokkal rugalmas rekeszszélességek érhetőek el. Dőlés 10°.
Tartalom:
2 keret, 5 kereszttartó, 4 alátétlemez, talplemez, 8 padlórögzítő (elválasztó karok nélkül).
Szín:
Keret RAL 5017 közlekedési kékhez hasonló, oszlopok RAL 2004 narancssárga porszórt
bevonattal.
Figyelem:
· Egyenetlen padló esetén javasoljuk a 991481 sz. alátétlemezeket.
· A raktári áru legfeljebb 500 mm-rel lehet magasabb, mint a polc!
· Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.
· Az elválasztó kart a 991490 sz. 500 méret vagy a 991490 sz. 750 méret alatt külön

rendelje meg.

Műszaki leírás

Oldalról érkező terhelés / elválasztó kar 25 kg
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Keretprofil S610-M18-U

Magasság 3000 mm

Függőleges terhelés (egy mező) 1135 kg

Alappolc felépítmény mérete, szélesség 2872 mm

Polc szélessége 2700 mm

Magasságállítás osztása 50 mm

Szín kiválasztása RAL 5010, 2004

Termék fajtája Profiltartó polc

Tartozék

Padlórögzítő a raklaptartó polc keretéhez 991470
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