Adatlap /% Hoffmann Group

WOEX 057304 T, HB330, Tipus: UNI

Rendelési adatok

Rendelés szama 232635 UNI
GTIN 4045197955142
Arucikk kategoria 21E
Leiras

Alkalmazhato:

232298 /2300 /2302 /2310 sz. GARANT valtélapkas telibefurdkhoz.
Forgdacsolasi stratégia: MTC

El6tolas f: 0,1 mm/ford.

Miszaki leiras

El6tolas f 0,1 mm/ford.
Cserék / élek szama 3
Viltélapka ISO kéd WOEX 057304 T
Mindség HB330
Szerszamanyag HM
Forgdacsolasi stratégia MTC
Termék fajtdja Viltolapka furdshoz

Felhasznaloi adatok
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Adatlap /o Hoffmann Group

Felhasznalas V. ISO kéd

Acél < 500 N/mm? alkalmas 275 m/min P

Acél < 750 N/mm? alkalmas 275 m/min P

Acél < 900 N/mm? alkalmas 275 m/min P

INOX < 900 N/mm? alkalmas 165 m/min M

INOX > 900 N/mm? feltételesen alkalmas 165 m/min M

Ti > 850 N/mm? feltételesen alkalmas 80 m/min S

Uni alkalmas

Nedvesen maximum alkalmas
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