Adatlap /% Hoffmann Group

HOLEX

Ujjmaro készlet HSS-E-SPM, TiAIN, Tipus: SET

Rendelési adatok

Rendelés szama 191639 SET
GTIN 4045197966636
Arucikk kategoria 12W
Leiras

Kivitel:

Nagyolashoz és simitashoz, tobbélu, univerzalis geometriaval.
1-1db 191637 sz. @ 6; 8; 10; 12 és 16 mm maro.
Tartalom:

5 darabos.

Figyelem:

A technoldgiai adat ajanlasokat lasd 191637 sz.
Tlrés névleges @:0/-0,03

Fogak szama Z: 4

Spiralszog: 38 fok

Fogasvételi irany: Vizszintes, ferde és fliggbleges
Szar: DIN 1835 B, h6-tal

Fogak szama Z: 4

Miiszaki leiras

Fogasvételiirany Vizszintes, ferde és fliggdleges

Spiralszog 38 fok
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Fogak szama Z

Tlrés névleges @

Szar

Saroklet6rés szoge
Bevonat
Szerszamanyag
Szabvany

Tipus

Spiralszog tulajdonsagai
Elek felosztasa

Fogasszélesség a. marasi miveletnél

4
0/-0,03
DIN 1835 B, h6-tal
45 fok
TiAIN
HSS E SPM
DIN 844 B
N
egyenlétlen
egyenldtlen

0,3 x D oldalazasnal

Forgacsolasi stratégia HPC
Szines gyurd zold
Termék fajtaja Sarokmaré
Tartozék

Maré HSS-E-SPM HPC @ DC 16 mm 191637 16
Maro6 HSS-E-SPM HPC & DC 12 mm 191637 12
Maro6 HSS-E-SPM HPC & DC 8 mm 191637 8
Maro6 HSS-E-SPM HPC @ DC 6 mm 1916376
Maro6 HSS-E-SPM HPC & DC 10 mm 191637 10
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