Adatlap /% Hoffmann Group

optrel’
]

Automata hegesztomaszk, légbefiuivasos optrel® vegaview2.5, Szin: AIR

Rendelési adatok

Rendelés szama 097977 AIR
GTIN 7640127615898
Arucikk kategoria 09U
Leiras

Kivitel:

Konnyii automata hegesztomaszk (482 g) a fej és a nyakizomzat csekély terhelése érdekében.
A legjobb ralatas 100% UV és IR sugarzas védelem mellett. A maszk nagyon szinhii és
magas, 23%-os fényateresztés( vildgos fokozattal rendelkezik, ezaltal lehetséges az alkatrészre
valé részlethu ralatas. A kiilsé oldalon 1évé gomb egyszerii megnyomasa aktivalja a csiszolas
lizemmadot. Idedlis rossz fényviszonyokkal rendelkez6 munkakérnyezetben. Kényelmes
fejpanttal, allitasi lehetéségekkel. Az ivfény érzékelési szoge toldkaval allithato be és az
érzékenység is idedlisan hozzaigazithaté a munkakdrnyezethez.

- Sotét védelmi fokozatok: 8 - 12

- Vilagos fokozat: 2,5

- 3V litium elemmel (élettartam 3.000 6ra)

- Hegeszto sziir6 latomez6: 50 x 100 mm

Az optrel® vegaview2.5 friss levegos kivitele ugyanazokkal a termékjellemzékkel rendelkezik,
mint a 097949 sz. BLACK méret( standard kivitel. A sisak néhany egyszeri mozdulattal
0sszekapcsolhaté a 097978 sz. E3000X méretii optrel® e3000X sziirt levegos légzésvédo
rendszerrel.

Felhasznalas:

MIG- / MAG-, elektrédds-, WIG-, plazma-hegesztés és vagas

Szabvany:
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EN 175; EN 379; EN 166

Alkalmazhato:

097978 sz. E3000 méretl optrel® e3000 sz(rt levegls l1égzésvédo rendszer.
Tartalom:

1 kiilsé el6tétiiveg, 1 tarolo zsak

Kapcsolasi id6 vilagosrol sotétre: 0,1 ms

Kapcsolasi id6 vilagosrol sotétre: 50 - 1000 ms

Osztalyozas EN 379 szerint: 1/1/1/2

Miiszaki leiras

Osztalyozas EN 379 szerint 1/1/1/2
Kapcsolasi id6 vilagosrol sotétre 50 - 1000 ms
A tartalmazott elemek szdma 1

A mellékelt elemek / akkuk cikkszama 081560 CR2032
Kapcsolasi id6 vilagosrol sotétre 0,1 ms
Energiaellatas Elemes
Termék fajtaja Hegesztémaszk
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