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Fogókulcs VDE szerint szigetelt, Teljes hossz: 250mm

Rendelési adatok

Rendelés száma 813851 250

GTIN 4003773082408

Árucikk kategória 83D

Leírás

Kivitel:
· Markolat, 1000 V-ig teljesen szigetelt EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint.
· Skálázással a munkadarabtól távoli precíz beállításhoz.
· Párhuzamos megvezetésű, sima szorítópofák; krómozott kivitel.
· Fogazott beállítás gombnyomásra és szorítókar a pofák nagy nyomóerő-kifejtése

érdekében.
· A szorítófelületek emelése racsnielv szerinti utánállítást tesz lehetővé.
· Krómozott fogókulcs.
· Többkomponensű anyaggal szigetelt szárak.
Felhasználás:
Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V-ig.
Figyelem:
Kímélő pofák a 813725 sz. alatt kaphatóak.

Műszaki leírás

Pofa hossza 30 mm

Befogási tartomány 0 - 52 mm

Teljes hossz 250 mm

Termék fajtája Fogókulcs
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Kímélő pofák fogókulcshoz6 darabos Méret 250 813725 250
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