Adatlap /% Hoffmann Group

Lukas
Legyezos csiszolotarcsa V4 Purple Power, (CER) acéllemez tanyér, kupos
Acélhoz és INOX-hoz, @ 125 mm, Szemcsézet: 36

Rendelési adatok

Rendelés szama 565450 36
GTIN 4027497009329
Arucikk kategoria 53L
Leiras

Kivitel:

Legyezbs csiszolétarcsa nagy bevonatvastagsaggal és robusztus acéllemez tanyérral a
nagy nyoméer6 érdekében. Onélezé keramia szemcse (CER) poliészter alapon a maximalis
levalasztasi teljesitmény és ellendll6 képesség érdekében.

Felhasznalas:

Kemény és érdes csiszolasokhoz fellileteken és széleken torténd felhasznalasnal.
Szabvany:

Auf Roboteranlagen oder leistungsstarken Maschinen (>1700 Watt).

Maximadlis keriileti sebesség: 80 m/s

Alak leirasa: Kupos

Furat @: 22,23 mm

Miiszaki leiras

Tarcsa @ 125 mm
Furat @ 22,23 mm
Szemcsézet 36
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Alak leirasa

Csiszoléanyag
Csiszoloeszkoz rovid jeldlése
Vas-, kén- és klortartalom
Terméknév attributum
Anyaghoz optimalizélva
Anyaghoz optimalizalva
Maximalis kerileti sebesség

Termék fajtaja

Kupos
Keramia szemcse (CER)
Keramia
<0,1%

@125 mm
INOX
Acél
80 m/s

Legyez8s csiszoldtarcsa

Felhasznaldi adatok

Felhasznalas V. ISO kod

Alu Mg feltételesen alkalmas

Acél < 900 N/mm? alkalmas

Acél < 1400 N/mm? alkalmas

Acél < 55 HRC alkalmas

Acél < 60 HRC alkalmas

Acél < 67 HRC alkalmas

INOX alkalmas

Ti alkalmas

GG(GQ) alkalmas

CuZn feltételesen alkalmas

Szaraz alkalmas
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