Adatlap /o Hoffmann Group

KOMET"
WOHX 080402 balos, W01, Tipus: P25M

Rendelési adatok

Rendelés szama 268918 P25M
GTIN 4047109057197
Arucikk kategéria 24T
Leiras

WOHX 080402 balos P25M Min6ség: P25M

Fogasmélység a,:0,5- 1,5 mm

El6tolas f: 0,1 - 0,3 mm/ford,

F6 felhasznalas forgacsold sebessége v.: 120 - 300 m/min
Mellékfelhasznalas forgacsoloé sebessége v.: 120 - 180 m/min

Miiszaki leiras

Mellékfelhasznalas forgacsolo sebessége v, 120 - 180 m/min
F6 felhasznalas P
Fogasmélység a, 0,5-1,5mm
El6tolas f 0,1-0,3 mm/ford,
Forgacsolasi feltétel Enyhén megszakitott
F6 felhasznalds forgacsol6 sebessége v, 120 - 300 m/min
Min&ség P25M
Mellékfelhasznalas M
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Adatlap /o Hoffmann Group

Sarokradiusz 0,2 mm
Valtdlapka ISO kod WOHX 080402 L
Terméknév attribdtum W01
Homlokszog 6 fok

Termék fajtdja Viltolapka esztergdldshoz
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