Adatlap /% Hoffmann Group

Precizios elektronikai fogo készlet 3 darabos, Fogok szama: 3

Rendelési adatok

Rendelés szama 700157 3
GTIN 4045197976451
Arucikk kategoria 71A
Leiras

Kivitel:

Preciz megmunkalasu, karcsu alakkal. Az élek indukcidsan edzettek (62—64 HRC). Pofék sima
megfogo felilettel. Csillogdsmentes matt, homokszoért fellilet, siillyesztett illeszték és csavar.
Kettds, cserélhetd rugd az egyszerl hasznalat érdekében. 2K markolat félvezet6 anyagbél. ESD
védett kivitel. Precizids koszoriilési élek.

Alapanyag:

CNC megmunkalasu specialis szerszamacél az extrém pontos tlirések érdekében.

Tartalom:

1 elektronikai oldalcsip6fogd 726250 sz. (hegyes fej): 125 méret

1 elektronikai oldalcsip6fogd 726210 sz. (normal fej): 125 méret

1 elektronikai hegyes fog6 727170 sz.: 140 méret

Tarolas: ABS mianyag doboz

Miiszaki leiras

Fogodk szama 3

elektrosztatikus tulajdonsag EGB/ESD
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Adatlap /o Hoffmann Group

Vagoél vagas nélkil
Vagoél kis szogben vagas
Alapanyag Specialis szerszamacél
Termék fajtdja Multifunkciés fogé
Tartozék

Rendszerdoboz Tipus 3 6303153
Elektronikai oldalcsip6fogo, normal fejalak Teljes hossz 125 726210 125
mm

Elektronikai oldalcsipéfogo, hegyes fej Teljes hossz 125 726250 125
mm

Elektronikai hegyesfog6 Teljes hossz 140 mm 727170 140
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