Adatlap /% Hoffmann Group

Polcbovités, Mélység 600 mm, Magassag / polcbetét szélesség: 2500/1000mm
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Rendelési adatok
Rendelés szama 990510 2500/1000
GTIN 4004514202741
Arucikk kategoria 96P
Leiras
Kivitel:

Horganyzott T-profil keret és polcok. Maximum 150 kg polconkénti teherbirassal szallithato.

A rakodasi szint 25 mm-es osztasban allithatd. Az egyszerlen dsszeilleszthetd kivitel

kovetkeztében gyorsan felépithetd.

Mezoterhelés: 2000 mm magassagnal 1300 kg, 2500 mm magassagnal 1700 kg, 3000 mm

magassagnal 2300 kg.

Leiras:

Felépitmény mérete:

Alappolc: Névleges hossz + 60 mm

Bovito toldat: Névleges hossz + 6 mm

Keret mélysége osszesen: Névleges mélység + 36 mm

Felhasznalas:

Idealis ipari, kisipari, kereskedelmi, igazgatasi, archivalasi, stb. célokra optimalis

helykihasznalassal.

Tartalom:

Alappolc keresztmerevitékkel. Polcbdvitésenként egy atlds merevitd.

Figyelem:

- Arogzito talpakat a készlet tartalmazza.

- A padléhoz és falhoz valé rogzitéshez sziikséges rogzitéelemek nem tartozékai a
polcnak.
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- Hozzavalo padlérogzité 990854 sz.

- Egyik oldalrél hasznalhatd, mert keresztmerevitos kitamasztassal rendelkezik.

- A szabad kihajlasi hossz (K) nem lehet tobb mint 600 mm.

- Szallitasi koltsegtakarékossag miatt szétszerelve szallitjuk. Szallitas 0sszeszerelés nélkiil.

Miiszaki leiras

Polcbdvités felépitmény mérete, szélesség
Polclapok szama

Profilkeretek szama

Polc felépitése

Polcmagassag

Polclap mélysége

polcmélység

Polclap szélessége

Max. mezdterhelés

Polclap teherbirds / fellileten eloszlatott maximalis
polcterhelés (fémen)

Polclap vastagsaga
Magassagallitds osztasa

Szerelés kivitelezés

1006 mm
6
1
Polcbdvités
2500 mm
600 mm
600 mm
1000 mm
1800 kg

150 kg

25 mm
25 mm

Beakaszthatd polc

Anyag horganyzott
Terméknév attributum Mélység 600 mm
Termék fajtdja Polc
Tartozék

Polclap, horganyzott Szélességxmélység 1000X600 mm

Beilleszthetd elvalaszté lapok, fix, horganyzott Magassag x
mélység 200X600 mm

Beilleszthetd elvalaszto lapok, fix, horganyzott Magassag x
mélység 400X600 mm

990580 1000X600

990581 200X600

990581 400X600
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Beilleszthetd elvalaszté lapok, fix, horganyzott Magassag x

mélység 500X600 mm 990581 500X600
Belllles,ztheto elvélaszto lapok, fix, horganyzott Magassag x 990581 300X600
mélység 300X600 mm

Rogzité talp 990852
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