Adatlap /o Hoffmann Group

ol KYOCERA
CNMG 190616, Min6ség: CA025P

Rendelési adatok

Rendelés szama 250384 CA025P
GTIN 4960664863723
Arucikk kategéria 25E
Leiras

CNMG 190616 CA025P Mindség: CA025P

Forgacstoré: PH

Fogasmélység a,: 1-10 mm

El6tolas f: 0,25 - 0,8 mm/ford,

F6 felhasznalas forgacsol6 sebessége v.: 70 - 420 m/min

Miiszaki leiras

Fogasmélység a, 1-10mm
Forgdcsolasi feltétel enyhén megszakitott
F6 felhasznalas forgacsol6 sebessége v, 70 - 420 m/min
Sarokradiusz 1,6 mm

F6 felhasznalas P
Szerszamanyag HM

Simité / nagyol6 hozzarendelés Simitas
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Adatlap /o Hoffmann Group

Mindség CA025P

El6tolas f 0,25-0,8 mm/ford,
Forgacstord PH

Bevonat CVvD
Viltdlapka ISO kéd CNMG 190616
Cserék / élek szama 4

Termék fajtdja Valtélapka esztergalashoz
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