Adatlap Ao Hoffmann Group

S GRIDLINE

Szerelokocsi fiokokhoz, 36x24G, Magassag mm / fiokok szama: 860/0

Rendelési adatok

Rendelés szama 931327 860/0
GTIN 4062406063696
Arucikk kategéria 9GK
Leiras

Kivitel:

36x%24G fidkokkal torténd felszereléshez.

Szerszamkocsi 40x28 G méretben 2-2 golydscsapagyazott fix- és kormanyozhaté kerékkel, @ 125
mm, poliuretan futofelilettel, a kormanyozhaté kerekek rogzitheték. 4 oldalon legurulasvédé
peremmel, bordazott gumilappal és 2K Haptoprene® tolomarkolattal. A fiokok egyenkénti
kihuzasanak biztositdsa megakadalyozza tobb fiok egyszerre torténd kinyitasat. A haz
hengerzarral kozpontilag zarhaté.

Szin:

Haz és fiokhaz RAL 7035 vilagosszurke, fiok el6lapok RAL 7016 antracit porszort bevonattal. A
fickhaz nem konfiguralhato, mindig RAL 7035 vilagossziirke.

Figyelem:

Fidkok felszerelése csak a 931354 sz. vagy 931356 sz. termékkel engedélyezett (egykezes
egyenkénti fiokkioldassal).

Anyagvastagsag: 1,2 mm

Fidkkihuzas: Kihuzas elleni reteszelés

Magassagallitas osztasa: 25 mm

Hengerzar: Modularis betét

Szin kivalasztasa: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Magassag: 885 mm

Szélesség: 1000 mm

Mélység: 700 mm

Hasznos magassag: 600 mm
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Fiokhaz magassaga: 700 mm
Maximalis teherbiras: 600 kg

Miiszaki leiras

Suly

Mélység

Fi6khaz magassaga
Maximalis teherbiras
Hasznos magassag
Magassag

Szélesség

Kerék &
Anyagvastagsag
Fiokkihuzas
Magassagallitas osztasa

Hengerzar

Szin kivalasztasa

76 kg

700 mm
700 mm

400 kg

600 mm
885 mm
1000 mm
125 mm

1,2 mm

Kihuzas elleni reteszelés
25 mm
Modularis betét

RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,
5018, 5012,5011, 5005, 3003

Fiok hasznos szélessége x hasznos mélysége G-ben 36x24G
Tartozék
Fidok egykezes egyenkénti fiokkioldassal 75 kg Fidk elélap 931354 300
magassag 300 mm
Fidk egykezes egyenkénti fiokkioldassal 75 kg Fidk el6lap 931354 75
magassag 75 mm
Fiok egykezes egyenkénti fiokkioldassal 75 kg Fidk elélap 931354 50
magassag 50 mm
Fiok egykezes egyenkénti fiokkioldassal 75 kg Fiok el6lap 931354 125
magassag 125 mm

931354 250
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Fidk egykezes egyenkénti fidkkioldassal 75 kg Fidk el6lap
magassag 250 mm

Fidk egykezes egyenkénti fiokkioldassal 75 kg Fidk el6lap

magassag 100 mm 931354100
Fiok egy,kezes egyenkénti fidkkioldassal 75 kg Fiok elSlap T —
magassag 200 mm

Fidk egykezes egyenkénti fidkkioldassal 75 kg Fidk el6lap EEE—

magassag 150 mm
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