Adatlap /% Hoffmann Group

Garant crio

Nagyméretii felso szekrény lemezes toléajtokkal, Magassag: 1000mm

Rendelési adatok

Rendelés szama 941055 1000
GTIN 4062406071585
Arucikk kategéria oGl
Leiras

Kivitel:

Feltoltott szekrény, 60x28G.

Polcok rogzitése 25 mm-es osztasban. A belsé oldalon megerésitett ajtok melyek hengerzaras
2K-Haptoprene® markolattal zarhaték. Az als6 szekrénynél fogantyu az ajto felsd részén, felsé
szekrénynél az alsé részén.

Tartalom:

Szekrény inkluziv polclapokkal.

Szin:

Haz RAL 7035 vilagossziirke, ajtok RAL 7016 antracit porszért bevonattal.

Figyelem:

A GridLine nagyméret( szekrényekhez valo polcokat és tartozékokat 1asd a 942530 — 942583 sz.
alatt és a 95. termékcsoportban.

TUV GS tanusitasnak megfelel6en minden szekrényt kitelezen biztositani kell felborulas ellen.

Miiszaki leiras

Szélesség G-ben 60
ComfortClose nem
Magassag 1000 mm

Polclap teherbiras / fellileten eloszlatott maximalis

polcterhelés (fémen) 100 kg
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Zarrendszer, elektronikus — atszerelhetd
Szélesség

Mélység G-ben

Fogantyu pozicionalasa
Polclapok szama

Mélység

Suly

Hasznos magassag
Anyagvastagsag

Szekrényhaz belsé teherbirasa
Magassagallitas osztasa

Hengerzar
Szin kivalasztasa

Szekrény felépitése

Termék fajtdja

igen
1500 mm
28
Alul
2
700 mm
135 kg
863 mm
0,9 mm
1000 kg
25 mm
Modularis betét

RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,
5018,5012,5011, 5005, 3003

Fels6 szekrény

Nagyméretl szekrény

Tartozék

Extended vilagitas készlet GridLine
szekrényekheztol6ajtokkal, szélesség 60G
Szekrénymagassaghoz 1000/1250 mm

Fidk tolbajtds nagyméret(i / nagy teherbirasu
szekrényekhezszélesség 30G Fiok elélap magassag 100
mm

Polclap tart6 készlet GridLine szekrényekhez20 darabos
Tipus F

Fidk tolbajtds nagyméret(li / nagy teherbirasu
szekrényekhezszélesség 30G Fiok el6lap magassag 300
mm

Fidk tolbajtds nagyméretli / nagy teherbirasu
szekrényekhezszélesség 30G Fidk elélap magassag 75 mm

940514 1000/1250

942580 100

940559 F

942580 300

94258075
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Fidk tolbajtds nagyméretli / nagy teherbirasu
szekrényekhezszélesség 30G Fiok el6lap magassag 125
mm

Polc tartokkal 100 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30

Fidk tolbajtds nagyméret(i / nagy teherbirasu
szekrényekhezszélesség 30G Fiok elélap magassag 200
mm

Ferde polclapeForm Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30

Fiok toloajtdés nagymeéretli / nagy teherbirasu
szekrényekhezszélesség 30G Fiok el6lap magassag 150
mm

Zarpajzs GridLine-hoz Tipus GP21

942580 125

942530 30

942580 200

942550 30

942580 150

914227 GP21
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