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Comparatore ad alta sensibilità, ± Campo di misura / Risoluzione: 50/1µm

Dati di ordinazione

Numero d’ordine 434680 50/1

GTIN 4031452301502

Classe articolo 46C

Descrizione

Esecuzione:
Comparatori ad alta sensibilità Sensikator con forza di misura 0,14 N (± 20%).
· Microregolazione semplice e sicura grazie all’apposita manopola nella parte superiore

della custodia.
· Netta riduzione dell’inerzia grazie al sottile indicatore in vetro.
· Riduzione del rischio di danni grazie a una protezione antiurto efficace.

Descrizione tecnica

Lunghezza 105 mm

Forza di misura 0,14 N

Risoluzione 1 µm

Larghezza 66 mm

Altezza 24,5 mm

⌀ Codolo di serraggio h6 8 mm
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Corsa libera 2,5 mm

± intervallo di misurazione 50 µm

Taratura C3

Norma DIN 879

Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore

Antiurto sì

Metrologia analogico

Imballaggio Custodia rigida

Tipo di prodotto Comparatore ad alta sensibilità

Servizi

TaraturaComparatore ad alta sensibilità Modello FZ 023180 FZ

Taratura accreditata (ad es. DAkkS)Comparatore ad alta
sensibilità Modello FZ

023190 FZ

Accessori

Tastatore in acciaio Modello 10 434900 10

Tastatore in acciaio Modello 11 434900 11

Tastatore in acciaio Modello 11/15 434900 11/15

Tastatore in acciaio Modello 11/20 434900 11/20

Tastatore in acciaio Modello 11/25 434900 11/25

Tastatore in acciaio Modello 11/30 434900 11/30

Tastatore in acciaio Modello 11/35 434900 11/35

Tastatore in acciaio Modello 12 434900 12

Tastatore in acciaio Modello 13 434900 13

Tastatore in acciaio Modello 14 434900 14

Tastatore in acciaio Modello 14/15 434900 14/15

Tastatore in acciaio Modello 14/20 434900 14/20

Tastatore in acciaio Modello 14/30 434900 14/30
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Tastatore in acciaio Modello 14/40 434900 14/40

Tastatore in acciaio Modello 15 434900 15

Tastatore in acciaio Modello 16 434900 16

Tastatore in acciaio Modello 17 434900 17

Tastatore in acciaio Modello 18/1 434900 18/1

Tastatore in acciaio Modello 18/2 434900 18/2

Tastatore in acciaio Modello 18/3 434900 18/3

Tastatore in acciaio Modello 18/4 434900 18/4

Tastatore in acciaio Modello 18/5 434900 18/5

Tastatore in acciaio Modello 18/6 434900 18/6

Tastatore in acciaio Modello 2 434900 2

Tastatore in acciaio Modello 20 434900 20

Tastatore in acciaio Modello 24 434900 24

Tastatore in acciaio Modello 28 434900 28

Tastatore in acciaio Modello 29/10 434900 29/10

Tastatore in acciaio Modello 29/20 434900 29/20

Tastatore in acciaio Modello 30/10 434900 30/10

Tastatore in acciaio Modello 39 434900 39

Tastatore in metallo duro Modello 10 434910 10

Tastatore in metallo duro Modello 11 434910 11

Tastatore in metallo duro Modello 14 434910 14

Tastatore in metallo duro Modello 16 434910 16

Tastatore in metallo duro Modello 17 434910 17

Tastatore in metallo duro Modello 18/1 434910 18/1

Tastatore in metallo duro Modello 18/2 434910 18/2

Tastatore in metallo duro Modello 18/3 434910 18/3

Tastatore in metallo duro Modello 18/4 434910 18/4

Tastatore in metallo duro Modello 18/5 434910 18/5

Tastatore in metallo duro Modello 18/6 434910 18/6
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Tastatore in metallo duro Modello 2 434910 2

Tastatore Schwenk 434912

Tastatore in rubino Modello 2 434915 2

Supporto piegato per comparatori45° Lunghezza dello
stelo 25 mm

434917 25

Supporto piegato per comparatori45° Lunghezza dello
stelo 50 mm

434917 50

Supporto piegato per comparatori60° Lunghezza dello
stelo 25 mm

434918 25

Supporto piegato per comparatori60° Lunghezza dello
stelo 50 mm

434918 50

Prolunga per sonde Lunghezza L 10 mm 434920 10

Prolunga per sonde Lunghezza L 100 mm 434920 100

Prolunga per sonde Lunghezza L 15 mm 434920 15

Prolunga per sonde Lunghezza L 20 mm 434920 20

Prolunga per sonde Lunghezza L 30 mm 434920 30

Prolunga per sonde Lunghezza L 40 mm 434920 40

Prolunga per sonde Lunghezza L 50 mm 434920 50

Prolunga per sonde Lunghezza L 60 mm 434920 60

Prolunga per sonde Lunghezza L 70 mm 434920 70

Prolunga per sonde Lunghezza L 80 mm 434920 80

Prolunga per sonde Lunghezza L 90 mm 434920 90

Comandi di sollevamento a filo Lunghezza 140 mm 434930 140

Comandi di sollevamento a filo Lunghezza 500 mm 434930 500
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