
Scheda tecnica

TextFlow 12

Filo sigillaraccordi, 160 m, ID produttore: 55

Dati di ordinazione

Numero d’ordine 083312 55

GTIN 4002872013986

Classe articolo 04L

Descrizione

Esecuzione:
I mastici sostituiscono la canapa, i nastri di tenuta e le paste. Sono resistenti ai gas, ai liquidi,
all’aria, all’acqua, agli oli, agli idrocarburi e a molti prodotti chimici. Un contatto completo con
la superficie garantisce una tenuta al 100%. Durante il montaggio prima dell’indurimento
è possibile rigirarli o correggerne la posizione con qualsiasi attrezzo tradizionale. I residui di
mastice non intasano filtri e valvole.
Filo sigilla raccordi non indurente, tenuta immediata, autorizzazioni DVGW / KTW e WRC.
Uso:
Filo sigilla raccordi per materie plastiche e metalli nel settore igienico-sanitario e riscaldamento.
Nota:
Pulire le parti filettate con il detergente universale n. art. 083391 e n. art. 083392 prima di
applicare il sigillante.

Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto LOCTITE 55

Per misura del filetto in pollici 4 pollici

Per misura del filetto M fino a M110
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Campo di impiego temperatura -55 - 130 °C

Durata dalla data di produzione 59 mese

adatto per materiale plastica

adatto per materiale Metallo

Lunghezza 160 m

Colore bianco

Temperatura di immagazzinamento 8 - 21 °C

Base chimica Multifilamento in PA

Caratteristica non indurisce

Classe di resistenza a bassa resistenza

Attributo del nome del prodotto 160 m

Tipo di prodotto Nastro di tenuta
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