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Avvitatore a percussione a batteria industriale, Modello: IDS18V200T

Dati di ordinazione

Numero d’ordine 074801 IDS18V200T

GTIN 4053423301106

Classe articolo 03B

Descrizione

Esecuzione:
Avvitatore a percussione industriale con coppia di uscita costante e preimpostabile.
· 9 livelli di coppia di serraggio specifica con una costanza del +/-15% per ogni vite.
· Spia di monitoraggio del serraggio.
· Interruttore a sensore di Hall di lunga durata: massimizzazione del ciclo di commutazione

per una durata da 2 a 5 volte superiore rispetto ai prodotti convenzionali.
Nota:
Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073851 - 073866.

Descrizione tecnica

Peso 1,2 kg

Vibrazione massima a norma EN 11,6 m/s2

Tipo di batteria Ioni di litio

Denominazione originale prodotto IDS 18V-200 T

Numero di giri/min. a vuoto 0 - 2500 min-1

23.05.2025 22:10 1/2



Scheda tecnica

TextFlow 12

Tensione batteria 18 V

Numero di batterie contenute 0

Alimentazione Alimentazione a batteria

Utilizzo tipico Heavy Duty

Numero di colpi 0 - 3500 min-1

Dimensione portautensile 1/2 pollici

Coppia massima 300 Nm

Portautensile con profilo di azionamento Quadro esterno
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