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Vite di spinta, Filettatura G x Lunghezza L: 10X39

Dati di ordinazione

Numero d’'ordine 370840 10X39
GTIN 4020772073435
Classe articolo 35A
Descrizione

Esecuzione:

Bonificata, classe di resistenza 8.8.
Per:

Tutte le staffe di serraggio regolabili.
@ testa e: 30 mm

Altezza testa k: 8 mm

Descrizione tecnica

Altezza testa k 8 mm
Filettatura G M10
@ Testae 30 mm
Lunghezza L 39 mm
Modello 6314S
Tipo di prodotto Vite
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