
Scheda tecnica

TextFlow 12

Ripiano fisso, Modello: 1

Dati di ordinazione

Numero d’ordine 914774 1

GTIN 4045197893826

Classe articolo 9GT

Descrizione

Esecuzione:
In lamiera di acciaio e termoverniciato in argento, da applicare nel vano con anta del carrello.
Per:
Banco da lavoro mobile n. art. 914560, 914564, 914568.
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 25 kg
Larghezza utile: 330 mm
Profondità utile: 450 mm
Spessore: 26 mm
Portata: 25 kg

Descrizione tecnica

Profondità utile 450 mm

Spessore 26 mm

Larghezza utile 330 mm

Portata 25 kg

Serie ToolTruck

Campo d’impiego Banco portautensili

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su
tutta la superficie (su metallo)

25 kg

Tipo di prodotto Ripiano
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