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Lampada tascabile a stelo a batterie con LED, Modello: MAGPEN3

Dati di ordinazione

Numero d’'ordine 081517 MAGPEN3
GTIN 5708997351161
Classe articolo 08C

Descrizione

Esecuzione:

Lampada da lavoro a batterie con LED ad alte prestazioni, dotata di un'elevata potenza
luminosa, ganci orientabili ed estraibili e potente calamita adesiva. Regolabile in continuo.
Potente accumulatore universale a LED, con luce principale laterale e faretto sulla testa. Con
magnete integrato e clip tascabile.

Funzione:

IP20: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con @ < 12 mm; tuttavia, si consiglia di
evitare il contatto. Nessuna protezione dall’acqua.

Fornitura:

Incluso cavo di carica USB. Senza alimentatore.

Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto MAG PEN3
Tensione batteria 3,7V
Durata 2-20h
Zona ATEX Nessuna
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Corrente di illuminazione
Peso

Capacita batteria

Grado di protezione IP
Numero di batterie contenute
Lunghezza complessiva

Tipo di batteria
Alimentazione

Tipo di prodotto

15-1501Im
98 g
0,75 Ah
IP 20
1
174 mm
loni di litio
Alimentazione a batteria

Lampada tascabile

Accessori

Caricabatterie USB Modello CABLE

081512 CABLE
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