Duomeny lapai /b Hoffmann Group

HOLEX

Moduliniai spaustuvai, Ziauny plotis A: 150/3mm

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 362110 150/3
GTIN 4045197708243
Produkty klasé 32P
Aprasymas

Modelis:

- Automatinis spaustuvas su tempimo Zzemyn ziaunomis.
- Paprastas mechaninis valdymas (iki 3,5 t).

- Paprastas uzverzimo tarpo nustatymas.

- Su grudintu jdéeklu HRC 60.

- Lygiagretumas 0,02 mm.

Tiekimo sudétis:

Su ruosinio atrama, 2 T formos bazavimo kaladélés panasios j Nr. 362160 dyd. 18/16, 1 uzverzimo

raktas, 1 SeSiabriaunis raktas vidiniams SeSiabriauniams varztams, 4 prispaustuvai.
Pastaba:
Kitas prizminio griovelio kaladéles Zr. Nr. 362160.

Techninis aprasymas

Svoris 37,5 kg
Ziauny aukstis C 50 mm
Korpuso aukstis G 50 mm
Bendras ilgis L 520 mm
Ziauny plotis A 150 mm
Uzverzimo ribos b 300 mm
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Tinkamy priedy spalvinis Zzyméjimas
Prizminis griovelis isilgai |
Prizminis griovelis skersai n

Produkto rasis

Modulinis HOLEX 150
16 mm
16 mm

Masininis spaustuvas

Priedai

Lygi lapa, minksta (vnt.) Lapy plociui 150 mm

Prizminio griovelio kaladéliy pora T formos griovelio
nominalus dydis B / griovelis 14/16 mm

Lenkta virSutiné lupa (vnt.) Lapy plociui 150 mm

Prizminio griovelio kaladéliy pora T formos griovelio
nominalus dydis B / griovelis 20/16 mm

Prizminio griovelio kaladéliy pora T formos griovelio
nominalus dydis B / griovelis 18/16 mm

Prizminio griovelio kaladéliy pora T formos griovelio
nominalus dydis B / griovelis 12/16 mm

Lapa su isilginiais grioveliais (vnt.) Lapy plociui 150 mm
Prizminé uzspaudimo lapa (vnt.) Lapy plociui 150 mm
Lygi lUpa, kieta (vnt.) Lapy plociui 150 mm

Prizminio griovelio kaladéliy pora T formos griovelio
nominalus dydis B / griovelis 16/16 mm

362148 150

362160 14/16

362132150

362160 20/16

362160 18/16

362160 12/16

362146 150
362127 150
362147 150

362160 16/16
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