Duomeny lapai /5 Hoffmann Group

Ay sTAHLWILLEE )

Keturbriauniy uzmaunamy rakty rinkinys 1/4 coliy 13 vnt,, Tipas: 6

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 630066 6
GTIN 4018754261505
Produkty klasé 63A
Aprasymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122/3123; sukimo galvutés pagal DIN 3124,
Vidiniai ir iSoriniai kvadratai pagal DIN 3120.

Paskirtis:

Varztams su iSoriniu SeSiabriauniu / verzléms su sriegiu M2 — M8.
Apdirbama medziaga:

Chrome-Alloy-Steel, chromuotas.

Tiekimo sudétis:

6-briaunés galvutés: 9 vnt. Nr. 631000 dyd. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13
llgintuvai: 2 vnt. Nr. 632400 dyd. 50; 150

Sarnyras: 1 vnt. Nr. 633500 dyd. 1/4

Terkslé: 1 vnt. Nr. 632000 dyd. 1/4

Sudéta j: ABS plastiko dézé

Aukstis: 57 mm

Pavaros keturbriaunis: 1/4 in

6-briauniy galvuciy dydziy ribos: 4-13 mm

Techninis aprasymas

Pavaros keturbriaunis 1/4in

Perdavos profilis 6-briaunis uzmaunamas raktas
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6-briauniy galvuciy dydziy ribos
llgis

Plotis

Aukstis

su QuickRelease

Produkto rasis

4-13 mm
227 mm
131 mm
57 mm
ne

Uzmaunamas raktas

Priedai

6-briauné galvuté, 1/4 colio Rakto dydis 7 mm
6-briauné galvuté, 1/4 colio Rakto dydis 8 mm
6-briauné galvuté, 1/4 colio Rakto dydis 5 mm
Perjungiama terksle, 1/4” Tipas

6-briauné galvuté, 1/4 colio Rakto dydis 4 mm
llgintuvas 1/4 coliy visas ilgis 150 mm
6-briauné galvuté, 1/4 colio Rakto dydis 11 mm
6-briauné galvuté, 1/4 colio Rakto dydis 13 mm
llgintuvas 1/4 coliy visas ilgis 50 mm

6-briauné galvuté, 1/4 colio Rakto dydis 5,5 mm
Kardaninis Sarnyras, 1/4 colio Tipas

6-briauné galvuté, 1/4 colio Rakto dydis 10 mm

6-briauné galvuté, 1/4 colio Rakto dydis 6 mm

631000 7
631000 8
631000 5
632000
631000 4
632400 150
631000 11
631000 13
632400 50
631000 5,5
633500
631000 10
631000 6
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