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Tiesinis pjūklas, Tipas: SSPE1500X

Užsakymo data

Užsakymo numeris 078224 SSPE1500X

GTIN 4002395241699

Produktų klasė 03M

Aprašymas

Modelis:
Našus ir tvirtas 1500 W Milwaukee universalus tiesinis pjūklas su metaliniu reduktoriaus
korpusu.
· Pjūklelio greitojo keitimo be įrankio sistema FIXTEC.
· Išjungiama švytuoklinė eiga su elektroniniu eigos skaitliuku.
· Antivibracinė sistema AVS ir patentuotas svyruoklinis be skriejiko reduktorius ramiam

veikimai.
· Apsaugos nuo atatrankos sistema saugo reduktorių nuo ruošinio atatrankos smūgių.
Tiekimo sudėtis:
Su lagaminu, pjūkleliu.
Pastaba:
Pjūklelius tiesiniam pjūklui žr. nuo Nr. 588600.

Techninis aprašymas

Eigos ilgis 32 mm

Naudojama galia 1500 W

Svoris 4 kg

Eigos dažnis 0 - 2800 min-1

Gamintojo pavadinimas SSPE1500X

Ypatybė FIXTEC / AVS

maksimali vibracija pagal EN 15,2 m/s2
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Pakuotė Lagaminas

Maitinimas Maitinimo šaltinis

Produkto rūšis Pjūklas

Priedai

Siaurapjūklio pjūklelių rinkinys Pavadinimas 922EHM 588600 922EHM

Siaurapjūklio pjūklelių rinkinys Pavadinimas 922BF 588600 922BF

Siaurapjūklio pjūklelių rinkinys Pavadinimas 1122BF 588600 1122BF

Siaurapjūklio pjūklelių rinkinys Pavadinimas 922EF 588600 922EF

Siaurapjūklio pjūklelių rinkinys Pavadinimas 1122EF 588600 1122EF

Siaurapjūklio pjūklelių rinkinys Pavadinimas 1155CHM 588600 1155CHM
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