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Vieno greičio gręžtuvas, Tipas: BE750R

Užsakymo data

Užsakymo numeris 075310 BE750R

GTIN 4002395245116

Produktų klasė 07A

Aprašymas

Modelis:
AEG galingas gręžtuvas −
· Itin trumpos konstrukcijos, skirtas darbams siaurose vietose.
· Tvirtas greitojo užveržimo griebtuvas greitam įrankių keitimui.
· Elektroninis sūkių skaičiaus reguliatorius.
· Ergonomiškas dizainas ir minkštas paleidimas, kad būtų patogu dirbti.
Privalumai:
Trumpa konstrukcija.
Tiekimo sudėtis:
Su 1,5−13 mm greitojo užveržimo griebtuvu, įrankių dėklu, el. tinklo laidu 4 m.

Techninis aprašymas

Gręžimo patrono užspaudimo ribos 1,5 - 13 mm

Svoris 1,8 kg

Naudojama galia 750 W

maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 13 mm
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Dešininė / kairinė eiga taip

Gamintojo pavadinimas BE750R

maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje 30 mm

Gręžimo patrono laikiklis SSBF 1 − 13

maksimali vibracija pagal EN ≤ 2,5 m/s2

Sūkių skaičiaus diapazonas 0 - 3000 min-1

Maitinimas Maitinimo šaltinis

tinka medžiagoms Plienas

Produkto rūšis Gręžtuvas
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