Duomeny lapai /b Hoffmann Group

Skaitmeninis slankmatis IP67 su apvaliu gylmaciu, Matavimo ribos: 150mm

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 412731150
GTIN 4059192002428
Produkty klasé 43A
Aprasymas

Modelis:

Gerai jskaitomas, rySkus LCD ekranas. Indukciné, vandeniui atspari matavimo sistema.
REFERENCE matavimo sistema i$saugo ir islaiko nustatyta nuline padétj net ir po pakartotinio
jjungimo. Reference-Lock funkcija apsaugo nuo matavimo klaidy, atsiradusiy netycia paspaudus
valdymo mygtukus. Matavimo plokstumos tiksliai pritrintos.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo j vandenj ir apsauga nuo dulkiy (nelaidus dulkéms),
taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudétis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Techninis aprasymas

Padalos verté, pasirenkama mm / coliai
Norma ISO 13385
Kalibravimas A1

Yra gyliamatis taip
Gylmatis 21,6
Antgaliy ilgis 40 mm
Padalos vertée 0,01 mm
Padalos verte 0,0005 in
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Duomeny lapai /b Hoffmann Group

Matavimo ribos

Matavimo verciy fiksavimas
Baterijy kiekis

Jmontuoty baterijy Nr.

IP apsaugos klasé
Maitinimas

Matavimo nuokrypis E MPE
Matavimo prietaisai
MedZiaga

visos dalys

Pakuoteé

Produkto rasis

0-150 mm

MAHR Reference-Lock sistema

1
081560 CR2032
IP 67
Baterijos
+0,03 mm
skaitmeninis
Neruadijantis plienas, INOX
grudintas
tvirta dézé

Universalus slankmatis

Paslaugos

KallbraV|masSIankmat|s / gylmatis Maksimalios matavimo 021000 200
ribos 200 mm

DAkk§ kal.lbrawmastSIanIfmatls / slankmatis-gylmatis 021010 200
Maksimalios matavimo ribos 200 mm

Priedai

Tabletés formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas 081560 CR2032

CR2032
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