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Surinkimo vonelė, Spintos / skyriaus plotis: 1000mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris 980096 1000

GTIN 4062406112486

Produktų klasė 91U

Aprašymas

Modelis:
Cinkuota surinkimo vonelė hermetiškai suvirinta.
Standartas:
Zugelassen nach WHG §19/StawaR.
Tinka:
GridLine spintos, dydžiai 1000 ir 2000, bei aplinkai kenksmingų ir pavojingų medžiagų saugojimo
spintos Nr. 980091; 980093.
Tiekimo sudėtis:
Galima montuoti bet kokiame aukštyje kas 25 mm. Kartu tiekiami specialiai pritaikyti atraminiai
bėgeliai.

Techninis aprašymas

Plotis 940 mm

Aukštis 60 mm

Montavimo aukštis 120 mm

Surenkamas tūris 20 l

Gylis 370 mm

Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per
visą plotą (metalas)

100 kg

Medžiaga cinkuotas

Produkto rūšis Surinkimo vonelė
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