Duomeny lapai /5 Hoffmann Group

swisso
Tekinimo plokstelés laikiklis deSininis, HSK-T, Koto @ / ploksteliy dydis:
63/12HPmm

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 320010 63/12HP
GTIN 2050002004665
Produkty klasé 36D
Aprasymas

Pastaba:

Tinkama HP purkstuka Nr. 320001 reikia uzsakyti atskirai! Atsargines dalis Nr.320610 — 320626
galima rasti atsarginiy daliy sarase.
PSC tvirtinimo kaisciai pagal paklausima.

Techninis aprasymas

Atsarginé dalis S01
Darbinés dalies ilgis, A matmuo 70 mm
Minimalus pagalbinés kiaurymés & D, min 80 mm
atstumas tarp asies ir virsunés f 45 mm
Koto @ 63 mm
Tinkamos kei¢iamos plokstelés CC..1204..
Laikiklis HSK-T
Paskirtis desininis
Laikiklio norma ISO 12164-3
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Duomeny lapai /b Hoffmann Group

Vidinis auSinimas taip

Koto rasis Tusciaviduris kaginis kotas
Tekinimo ploksteliy laikikli

Produkto rasis € © plokstelly a >

su kei¢iama plokstele
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