Duomeny lapai /5 Hoffmann Group

EDICK
Rakty dildziy rinkinys, 2K rankena, 6 vnt. plastikiniame krepsyje

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 518975
GTIN 4009215177176
Produkty klasé 56B
Aprasymas

Modelis:

Rakty dildés gaminamos precizinémis staklemis. Tai uztikrina dildziy patvaruma ir didelj
darbo nasuma. Ruosiniai Stampuojami ir $lifuojami, tada specialiomis apdirbimo staklémis
padaromos tikslios vienodo storio ir gylio jkartos. Paruostos darbui dildés buna dantytos formos,
idealiai atitinkancios dildés rasj. Rakty dildés uztikrina lygy pavirSiaus apdirbima.

Rakty dildziy rinkinys, 6 vnt., po 1 visy rasiy dilde: ploks¢ia smaili, ploks¢ia buka, pusapvale,
apvali, tribriauné, keturbriauné. ligis be antgalio 100 mm, jkartos 2.

2 komponenty plastikiné rankena.

Norma: DIN 7283

Techninis aprasymas

Norma DIN 7283
Rakty dildzZiy skaicius 6
Produkto rasis Rakty dildés

Vartotojo duomenys

Paskirtis V. ISO kodas
Alu Mg tinka
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Plienas <900 N/mm? tinka

Plienas <1400 N/mm? ribotai tinka

Plienas <55 HRC ribotai tinka

INOX ribotai tinka

Ketus (G) tinka

CuZn tinka

Plastikas, GFK tinka

Mediena tinka

Priedai

Sepetys dildéms Apimamas ilgis L3x-plotis L1 80X20 mm 576000 80X20
Sepetys dildéms Apimamas ilgis L3x-plotis L1 100X25 mm 576000 100X25
Sepetys dildéms Apimamas ilgis L3x-plotis L1 115X40 mm 576000 115X40
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