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Akumuliatorinis smuginis greztuvas, Tipas: M18FPD2-2

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 070111 M18FPD2-2
GTIN 4058546222086
Produkty klasé 03L
Aprasymas

Modelis:

- Nasus akumuliatorinis 2-jy greiciy smuginis greztuvas su keliomis pakopomis nustatomu
sukimo momentu.

- REDLITHIUM-ION™ Red li¢io jony akumuliatoriai su atskiry kamery stebéjimu ir jkrovos
lygio rodmeniu.

- Tvirtas metalinis pavaros korpusas ilgam eksploatavimo laikui.

- FIXTEC metalinis greito uzverzimo griebtuvas su suklio uzraktu.

- Rankena su Softgrip virSutiniu sluoksniu patogu laikyti.

- LED darbo zonos apsvietimas.

- Maksimalaus nasumobesepetélinis POWERSTATE™variklis (iSskyrus dyd. M18BPD4).
Mazas susidévéjimas ir iki 10 karty ilgesnis veikimo laikas lyginant su standartiniais
nuolatinés srovés varikliais.

- REDLINK PLUS™-elektronika — apsauga nuo perkrovos ir galios valdymas.

Techninés prieziuros nereikalaujantis, beSepetélinis Powerstate variklis.

Privalumai:

Besepetélinis POWERSTATE™ variklis.

Tiekimo sudétis:

Nuliné versija — be akumuliatoriaus ir jkroviklio. Su transportavimo lagaminu ir segtuku dirzui.

Pastaba:
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Tinkamus akumuliatorius ir jkroviklius rasite Nr. 073814 - 073816, 073827 ir 073840.

Tinkamus pradinius paketus rasite Nr. 073839.

Tinkama Bluetooth Tracking Modul jtaisa rasite 070103 BTT-1.

Pakuoté: Lagaminas (HD=Heavy Duty)

tinkamas akumuliatorius - Tiekéjas/ Akumuliatoriaus tipas/ [tampa: Milwaukee tipas B 18 V

Gamintojo pavadinimas: M18FPD-202X
Variklio sandara: FUEL™
maksimalus sukimo momentas: 135 Nm

maksimalus stkiy skai¢ius 1. greitis: 0 - 550 min
maksimalus stkiy skai¢ius 2. greitis: 2000 min’
Greito uzverzimo griebtuvo uzverzimo ribos: 1,5-13 mm

Techninis aprasymas

maksimalus sukiy skaicius 2. greitis
maksimalus grezimo kiaurymés & medienoje
Svoris

Pakuote

tinkamas akumuliatorius - Tiekéjas/ Akumuliatoriaus tipas/
Jtampa

maksimalus grezimo kiaurymés & betone
Greito uzverzimo griebtuvo uzverZimo ribos
standartinis naudojimas

maksimalus grezimo kiaurymés & pliene
Gamintojo pavadinimas

Variklio sandara

maksimalus sukiy skaicius 1. greitis

maksimali vibracija pagal EN be smuginio grezimo
funkcijos

maksimalus sukimo momentas

maksimali vibracija pagal EN su smuginio grezimo funkcija
Maitinimas

tinka medziagoms

tinka medziagoms

2000 min”
89 mm
2,1kg
Lagaminas (HD=Heavy Duty)

Milwaukee tipas B 18 V

16 mm
1,5-13 mm
Heavy Duty

16 mm

M18FPD-202X

FUEL™

0-550 min"
1,33 m/s’

135 Nm
13,2 m/s*

Varomas akumuliatoriaus energija
Betonas

Akmuo

© Hoffmann GmbH Qualitatswerkzeuge 06.03.2023 22:10

2/3



Duomeny lapai /b Hoffmann Group

tinka medziagoms Mdarijimas
Produkto rasis Smuginis greztuvas-suktuvas
Priedai

Li¢io jony akumuliatorius M18B2 Akumuliatoriaus tipas,

tampa MB18 V 073827 MB18
Akumuliatoriy jkroviklis Tipas M1218FC 073840 M1218FC
Akumuliatoriy jkroviklis Tipas M1218C 073840 M1218C

© Hoffmann GmbH Qualitdtswerkzeuge 06.03.2023 22:10 3/3



