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LED akumuliatorinė lempa, 12 V, Tipas: GLI12330

Užsakymo data

Užsakymo numeris 073203 GLI12330

GTIN 3165140741750

Produktų klasė 03B

Aprašymas

Modelis:
12 V darbinė šviesa su 10 LED ir dviem šviesumo lygiais. Reguliuojamas kampas iki 200°,
pakabinimo kabliai, karabinas ir su magnetu.
Tiekimo sudėtis:
Akumuliatorinė lempa be akumuliatoriaus ir be įkroviklio.
Pastaba:
Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073851− 073866.

Techninis aprašymas

Akumuliatoriaus įtampa 12 V

Gamintojo pavadinimas GLI 12-330

Akumuliatorių kiekis 0

Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai

Svoris be akumuliatoriaus 300 g

Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
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Šviesos srautas 330 lm

Pakreipimo ribos 0 - 200 laipsniai

ATEX zona Nera

Produkto pavadinimo požymis 12 V

tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/
Įtampa

Bosch 12 V

Produkto rūšis Darbinis šviestuvas

Priedai

Ličio jonų akumuliatorius Akumuliatoriaus tipas, įtampa
B12 V

073851 B12

Ličio jonų akumuliatorius Akumuliatoriaus tipas, įtampa
B12 V

073855 B12
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