
Duomenų lapai

TextFlow 12

Galandimo dildžių rinkinys, 5 dalių, silicio karbidas, plastikinėje dėžutėje,
Galandimo dildžių skaičius: 5

Užsakymo data

Užsakymo numeris 558807 5

GTIN 4260496536681

Produktų klasė 56Z

Aprašymas

Modelis:
Sudarytas iš dažnai naudojamų galandimo dildžių, nuo rupios iki glotnios.
Paskirtis:
Įrankių ir jų pjovimo briaunų valymui, aštrinimui, galandimui ir nusklembimui . Kiaurymių,
paviršių ir briaunų baigiamajam apdirbimui gaminant profilius. Taip pat paviršiaus kokybei
pagerinti, šlifavimui ir poliravimui.
Tiekimo sudėtis:
Po 1 tribriaunę galandimo dildę Nr. 558615 dyd. 100×10 M / F / P ir 1 apvalią Nr. 558635 dyd.
100×10 M / F.
Pastaba:
Geriausia naudoti su tepalu, žibalu arba vandeniu.
Šlifavimo priemonių kodas: SiC

Techninis aprašymas

Šlifavimo priemonės Silicio karbidas (SiC)

Šlifavimo priemonių kodas SiC

Galandimo dildžių skaičius 5

Produkto rūšis Galandimo dildė
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Vartotojo duomenys

Paskirtis Vc ISO kodas

Plienas <55 HRC tinka   

Plienas <60 HRC tinka   

Plienas <67 HRC tinka   

Kietlydininis (HM) tinka   

INOX tinka   

Ti tinka   

Ketus (G) tinka   

CuZn tinka   

Plastikas, GFK tinka   

Akmuo ribotai tinka   

drėgnas, maks. tinka   

sausasis ribotai tinka   
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