
Duomenų lapai

TextFlow 12

Tikslios mechanikos įrankių rinkinys, Įrankių skaičius: 14

Užsakymo data

Užsakymo numeris 954860 14

GTIN 2050002004474

Produktų klasė 91A

Aprašymas

Modelis:
Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari
alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės
dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.
Tiekimo sudėtis:
Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 954860: 1 vnt.
Laikrodininko lupa Nr. 490702 dyd. 10: 1 vnt.
HOLEX laikrodininko atsuktuvas varžtams su įpjova Nr. 669005 dyd. 1; 1,5; 1,8; 2,3; 3,0; 3,5: po 1
vnt.
HOLEX laikrodininko atsuktuvas Phillips varžtams Nr. 669015 dyd. 0; 1: po 1 vnt.
Replės tiksliosios mechanikos darbams Nr. 716100 dyd. 125: 1 vnt.
GARANT šoninio kirpimo žnyplės mechanikams Nr. 725390 dyd. 110: 1 vnt.
HOLEX pincetas, smailus Nr. 727520 dyd. N: 1 vnt.
HOLEX pincetas, bukas Nr. 727550 dyd. N: 1 vnt.
HOLEX pincetas, lenktas Nr. 727600 dyd. N: 1 vnt.

Techninis aprašymas

Plotis  G 8

Gylis 250 mm
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Įrankių skaičius 14

Gylis  G 10

Plotis 200 mm

Modelis su įrankių rinkiniu

Svoris 0,354 kg

Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm

Stalčiaus užpildymo lygis G 8×10

Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

Priedai

Laikrodininko atsuktuvas varžtams su įpjova Ašmenų plotis
b 1,8 mm

669005 1,8

Laikrodininko atsuktuvas Phillips varžtams Kryžminių
įpjovų dydis 0

669015 0

Laikrodininko atsuktuvas varžtams su įpjova Ašmenų plotis
b 3,0 mm

669005 3,0

Smailas pincetas, 125 mm, forma AA Medžiaga N 727520 N

Šoninio kirpimo žnyplės tiksliosios mechanikos darbams,
standartinės formos Visas ilgis 110 mm

725390 110

Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo
putplasčio komplektui 954860

952001 954860

Laikrodininko atsuktuvas varžtams su įpjova Ašmenų plotis
b 3,5 mm

669005 3,5

Laikrodininko lupa Tech-Line Didinimas (x kartų) 10 490702 10

Laikrodininko atsuktuvas Phillips varžtams Kryžminių
įpjovų dydis 1

669015 1

Bukas pincetas, galiukai 3 mm pločio, 145 mm, forma 40
Medžiaga N

727550 N

Pincetas siaurais, lenktais galiukais, 150 mm, forma 22b
Medžiaga N

727600 N

716100 125
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Precizinės replės, chromuotosplokščios-apvalios Visas ilgis
125 mm

Laikrodininko atsuktuvas varžtams su įpjova Ašmenų plotis
b 2,3 mm

669005 2,3

Laikrodininko atsuktuvas varžtams su įpjova Ašmenų plotis
b 1,5 mm

669005 1,5

Laikrodininko atsuktuvas varžtams su įpjova Ašmenų plotis
b 1 mm

669005 1
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