Duomeny lapai /b Hoffmann Group

Garant criD
ESD perforuota sienelé sukiojamam laikikliui, Tipas: 1

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 9721441
GTIN 4062406167530
Produkty klasé o9GW
Aprasymas

Modelis:

ISlankstytas iS tvirto lakstinio plieno, pasukamas 45° kampu. Galima montuoti tiek apatinéje, tiek
virSutingje rémo dalyje.

Tinka:

Montavimui prie sukiojamo laikiklio Nr. 972140.

Spalva:

Sviesiai pilkos spalvos, panasus j RAL 7035, dazyta milteliniu bidu.
Pastaba:

Visos plastikinés dalys (pvz., dangciai) ir rankeny juostos yra ESD nelaidzios.
elektros izoliacija: EGB/ESD

Aukstis: 420 mm

Plotis: 481 mm

Techninis aprasymas

Plotis 481 mm
Aukstis 420 mm
Perforuota sienelé vienpusé
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Duomeny lapai /b Hoffmann Group

medziagos storis 1T mm
Hoffmann perforuota sienelé 9%x9 mm
elektrostatiné savybé EGB/ESD
Produkto rasis Perforuota sienelé

© Hoffmann GmbH Qualitdtswerkzeuge 22.07.2022 22:18 2/2



