Duomeny lapai

/% Hoffmann Group

POMX 0704ZEER M, HB9525, Tipas: ST900

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 213125 ST900
GTIN 4045197743220
Produkty klasé 21A
Aprasymas

Modelis:

Galiniy pjovimo briauny ilgis: 1,5 mm aukstai pavirSiaus kokybei.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertés, skirtos a. = 0,5 ... XD/ a, na = 1,4 mm.

Programavimo spindulys, kai a, . 3,61 mm

Pastuma f, per dantj: 1 mm

Techninis aprasymas

Programavimo spindulys, kai a, mx 3,61 mm
Pastima f, per dantj 1T mm
Tipas ST900
Keitimy / pjovimo briauny skaicius 5
Keic¢iamosios pjovimo plokstelés ISO kodas POMX 0704ZEER M
Kietlydinys HB9525
ASmenys HM
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Duomeny lapai /b Hoffmann Group

Produkto rasis Kei¢iamoji plokstelé frezavimui
Vartotojo duomenys

Paskirtis V. ISO kodas
Plienas <500 N/mm? tinka 420 m/min P
Plienas <750 N/mm? tinka 400 m/min P
Plienas <900 N/mm? tinka 380 m/min P
sausasis tinka
Oras tinka
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