Duomeny lapai

/% Hoffmann Group

Atpjovimo jrankio laikiklis, kairinis, Koto / jpjovos plotis w: 8/1,5mm

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 273756 8/1,5
GTIN 4045197766106
Produkty klasé 21W
Aprasymas

Modelis:

Pagaminta i$ labai atsparaus jrankiy plieno (> 1300 N/mm?). Kartu su i3kiliu kei¢ciamy ploksteliy
laikikliu pasiekiamas didziausias pasipriesinimas asinéms ir radialinéms pjovimo jégoms ir taip
Zymiai pagerinama pavirsiaus kokybé bei produktyvumas.

Pastaba:

Kai atpjovimo plotis nuo 6 mm, o t,.., (5 x pjavio plotis), antroji pjovimo briauna lieciasi su
ruosiniu. Dél to gali susidaryti jréZos ant Soninio ruosinio pavirsiaus. Be bréziy, kai t = 24,5 mm.

Techninis aprasymas

Darbinés dalies ilgis L, 8 mm

Jpjovos gylis taks. 7,5 mm

Jpjovos plotis w 1,5 mm

Varztas 279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
Galvutésiilgis L, 20,5 mm
Bendras ilgis L 125 mm

Koto plotis p 8 mm

Paskirtis kairinis

Vidinis auSinimas ne

galima atpjauti pagal asj taip
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Duomeny lapai /b Hoffmann Group

Tekinimo ploksteliy laikiklis

Produkto rasis ;
su keiciama plokstele

Priedai

Fiksavimo varztas Tipas 12 27981512
Z:E;iilziisn_li_;?gtgalis Torx® varztams, 1/4 colio E 6,3 Torx® 674248 TX15
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, kei¢iamy geleziy 659957 500

laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm
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