Duomeny lapai /5 Hoffmann Group

RDHW 1604 MOTN, HB7210, Tipas: HART

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 212301 HART
GTIN 4045197769008
Produkty klasé 21A
Aprasymas

Modelis:

Visos kei¢iamos plokstelés gali biti naudojamos tiek su 0° neigiamais, tiek su 7° teigiamais
laikikliais.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertés, skirtos a. = 0,3XD / apma = 5,0 mm.

Pastuma f, per dantj: 0,2 mm

Kei¢iamosios pjovimo plokstelés ISO kodas: RDHW 1604 MOTN

Tipas: HART

Techninis aprasymas

Kei¢iamosios pjovimo plokstelés ISO kodas RDHW 1604 MOTN
Tipas HART
ASmenys HM
Kietlydinys HB7210
Pastama f, per dant;j 0,2 mm

© Hoffmann GmbH Qualitdtswerkzeuge 18.06.2021 23:13 1/2



Duomeny lapai /b Hoffmann Group

Keitimy / pjovimo briauny skaicius 1

Produkto rasis Kei¢iamoji plokstelé frezavimui
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