Duomeny lapai

/b Hoffmann Group

Sriegpjové 6g, M: M4,5

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 140300 M4,5
GTIN 4062406189358
Produkty klasé 11K
Aprasymas

Modelis:

Uzdara, forma su jpjova. = M3 su pavirSinémis jpjovomis abiejose pusése, kad buty lengviau
sriegti ir drozlés bty kreipiamos pjovimo kryptimi. 1 3/4 zingsniy jpjova.

Pjovimo kryptis: desininis
Tolerancijos klasé: DIN 13 6g
Zingsnis: 0,75 mm

ISorinis &: 20 mm

Aukstis: 7 mm

Techninis aprasymas

Tolerancijos klasé DIN 13 6g

Aukstis 7 mm

Zingsnis 0,75 mm

ISorinis & 20 mm

Sriegio dydis M4,5
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Duomeny lapai

/b Hoffmann Group

Sriegio tipas M
Profilio kampas 60 laipsniai
ASmenys HSS
Norma EN 22568
Pjovimo kryptis desininis
Produkto rasis Sriegpjoveé
Vartotojo duomenys
Paskirtis V. ISO kodas
Aliuminis . .
(trumpadrozlis) AleCEILE
Plienas <500 N/mm? tinka
Plienas <750 N/mm? tinka
Alyva tinka
sausasis ribotai tinka
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