Duomeny lapai /5 Hoffmann Group

1/2 colio galvuciy rinkinys Torx® varztams 8 vnt.

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 639508
GTIN 4018754261697
Produkty klasé 63A
Aprasymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122/ 3123;
galvutés pagal DIN 3124.

Vidiniai ir iSoriniai kvadratai pagal DIN 3120.
Paskirtis:

ISoriniams Torx® varztams su sriegiu M8 — M20.
Apdirbama medziaga:

Chrome-Alloy-Steel, chromuotas.

Tiekimo sudétis:

Galvutés: 8 vnt. Nr. 642700

dyd. E10; E11; E12; E14; E16; E18; E20; E24
Laikoma: ABS plastiko dézeé

Aukstis: 57 mm

Pavaros keturbriaunis: 1/2 in

Techninis aprasymas

Perdavos profilis Daugiadantis atsuktuvas
Perdavos profilis Galvutés TORX® varztams
Pavaros keturbriaunis 1/2in

Daliy skaicius 8
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Duomeny lapai /5 Hoffmann Group

llgis 227 mm
Plotis 131 mm
Aukstis 57 mm
Produkto rasis Galvuté
Priedai

Galvuteé 1/2 colio Torx® varztams Torx® profilis E16 642700 E16
Galvuté 1/2 colio Torx® varztams Torx® profilis E12 642700 E12
Galvuté 1/2 colio Torx® varztams Torx® profilis E10 642700 E10
Galvuteé 1/2 colio Torx® varztams Torx® profilis E11 642700 E11
Galvuté 1/2 colio Torx® varztams Torx® profilis E14 642700 E14
Galvuté 1/2 colio Torx® varztams Torx® profilis E20 642700 E20
Galvuteé 1/2 colio Torx® varztams Torx® profilis E18 642700 E18
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