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Antgalių rinkinys 10 vnt., BiTorsion

Užsakymo data

Užsakymo numeris 675771

GTIN 4013288095688

Produktų klasė 63H

Aprašymas

Turinys:
Antgaliai C 6,3 (1/4 colio) įvairių dydžių; 1 jungiamasis kotas.
Turinys:
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, Phillips varžtams: Nr. 675520 po 1 vnt. dyd. 1/25; 2/25; 3/25
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, Pozidriv varžtams: Nr. 675540 po 1 vnt. dyd. 1/25; 2/25; 3/25
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, varžtams su įpjova: Po 1 vnt. dyd. 0,8×5,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5
Movos kotas „Rapidaptor BiTorsion“: 1 vnt. Nr. 675030 dyd. 6,3

Techninis aprašymas

Perdavos profilis Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams

Perdavos profilis Pozidriv atsuktuvas

Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas

Gamintojo pavadinimas Bit-Check 10 BiTorsion 1

Dalių skaičius 10

Produkto rūšis Įrankis su antgaliu
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Priedai

Antgalis Pozidriv varžtams 1/4 colio C 6,3BiTorsion
Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 3/25 mm

675540 3/25

Antgalis Phillips varžtams, 1/4 colio C 6,3BiTorsion
Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 3/25 mm

675520 3/25

Antgalis Pozidriv varžtams 1/4 colio C 6,3BiTorsion
Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 1/25 mm

675540 1/25

Antgalis Phillips varžtams, 1/4 colio C 6,3BiTorsion
Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 1/25 mm

675520 1/25

Antgalis Pozidriv varžtams 1/4 colio C 6,3BiTorsion
Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 2/25 mm

675540 2/25

Laikiklis su magnetu / greitaveike movaBiTorsion
Šešiabriaunis kotas 6,3

675030 6,3

Antgalis Phillips varžtams, 1/4 colio C 6,3BiTorsion
Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 2/25 mm

675520 2/25
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