Duomeny lapai /5 Hoffmann Group

HEDI

Prailginimo laidas su 3-guba mova, skirtas F, B, PL, CZ, 250 V, Tipas: 15N

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 081186 15N
GTIN 4003644000104
Produkty klasé 08B
Aprasymas

Modelis:

Su lizdais, tinkanciais F, B, PL, CZ Salims.

Galima naudoti lauke ir dregnose patalpose (IP44). Atsparus alyvai, benzinui, UV spinduliams.
Su 3-guba mova. Neopreno gumos kabelis su dréegmei atspariu guminiu kistuku ir mova.
Funkcija:

IP44: Yra apsauga nuo drégmés i$ visy pusiy ir apsauga nuo svetimkuniy patekimo, kai @> 1 mm,
taciau jrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

Techninis aprasymas

atsparus smugiams ir apsaugotas nuo drégmés Kategorija 2 (K2) pagal BGI
Kabelio sandara 3G1,5

Kabelio medziaga Neoprenas
Kabelio klasé HO7RN-F

Laido ilgis 15m

IP apsaugos klasé IP 44
Maitinimas Maitinimo Saltinis
Jvesties kistuko tipas E
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Duomeny lapai /b Hoffmann Group

Produkto pavadinimo pozymis 250V
Tinklo jtampa 250V
Produkto rasis llginimo laidas
Priedai

Kabeliy pakabinimo sistema CableFix Tipas S 081191S
Kabeliy pakabinimo sistema CableFix Tipas L 081191 L
Kabeliy pakabinimo sistema CableFix Tipas XL 081191 XL
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