Duomeny lapai /b Hoffmann Group

HOLEX

Slifavimo ritinélis (A), Grad. dyd. 60, Galvos @ x plotis: 20X15mm

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 554100 20X15
GTIN 4045197802392
Produkty klasé 52E
Aprasymas

Modelis:

Plokstelés iSdéstytos apie jrankio a3j.

Slifavimo plokstelés padengtos korundu (A).

Paskirtis:

Geriausiai tinka tiksliajam Slifavimui ir poliravimui dideliu spinduliu, gaminant jrankius ir profilius,
rezervuarus ir aparatus. Slifavimo plok3telés prisitaiko prie detalés kontary.

Techninis aprasymas

Koto & 6 mm

Galvutés plotis 15 mm
Grudétumas 60

maksimalus stkiy skaicius 38200 min”
rekomenduojamas sukiy skaicius 20000 min”

Galvos @ 20 mm

Slifavimo priemonés Korundo slifavimo gradeliai (A)
Slifavimo priemoniy kodas A

Produkto pavadinimo pozymis Grad. dyd. 60
Produkto rasis Slifavimo ritinélis
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Duomeny lapai /b Hoffmann Group

Vartotojo duomenys
Paskirtis V. ISO kodas

Alu Mg tinka
Plienas <900 N/mm? tinka
Plienas <1400 N/mm? ribotai tinka
Plienas <55 HRC tinka
Plienas <60 HRC ribotai tinka
Ketus (G) ribotai tinka
CuZn tinka
Plastikas, GFK tinka
Mediena tinka
sausasis tinka
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