
Duomenų lapai

TextFlow 12

Karštojo užspaudimo prietaisas ISG-1000

Užsakymo data

Užsakymo numeris 354400

GTIN 2050001790606

Produktų klasė 35B

Aprašymas

Modelis:
Patogu naudotis. Mažas, lengvas karštojo užspaudimo prietaisas, mobilus. Maksimalus
užspaudžiamojo įrankio ilgis 290 mm. Užspaudimo ribų ⌀ 3 − 16 mm.
Tiekimo sudėtis:
1 ekranuojamoji poveržlė 6 − 16 mm ir 1 pora apsauginių pirštinių.
Priedai pasirinktinai:
Ekranuojančios poveržlės Nr. 354440, atraminės įvorės Nr. 354225 – 354227.
Plotis: 310 mm
Aukštis: 640 mm
Gylis: 390 mm
Jungtis: 3×400V / 16A
Galia: 6,5 kW

Techninis aprašymas

Gylis 390 mm

Plotis 310 mm
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Galia 6,5 kW

Jungtis 3×400V / 16A

Aukštis 640 mm

Maitinimas Maitinimo šaltinis

Produkto rūšis Karštojo užspaudimo aparatas

Priedai

Atraminė įvorė skirta HSK HSK kūginiam kotui 50 354226 50

Atraminė įvorė skirta PSC PSC kūginiam kotui 40 354227 40

Nuo karščio saugančių pirštinių pora TempDex 710
Pirštinių dydis 11

094630 11

Atraminė įvorė skirta SK SK kūginiam kotui 50 354225 50

Atraminė įvorė skirta HSK HSK kūginiam kotui 40 354226 40

Atraminė įvorė skirta PSC PSC kūginiam kotui 30 354227 30

Atraminė įvorė skirta HSK HSK kūginiam kotui 32 354226 32

Ekranuojančioji poveržlė ISG-1000  Kai užspaudimo ⌀ 3-6
mm

354440 3-6

Atraminė įvorė skirta PSC PSC kūginiam kotui 50 354227 50

Nuo karščio saugančių pirštinių pora TempDex 710
Pirštinių dydis 9

094630 9

Ekranuojančioji poveržlė ISG-1000  Kai užspaudimo ⌀ 6-16
mm

354440 6-16

Atraminė įvorė skirta HSK HSK kūginiam kotui 63 354226 63

Atraminė įvorė skirta PSC PSC kūginiam kotui 63 354227 63

Atraminė įvorė skirta HSK HSK kūginiam kotui 80 354226 80

Atraminė įvorė skirta SK SK kūginiam kotui 30 354225 30

Atraminė įvorė skirta HSK HSK kūginiam kotui 100 354226 100

Atraminė įvorė skirta SK SK kūginiam kotui 40 354225 40
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