Duomeny lapai /b Hoffmann Group

Vamzdiniy repliy rinkinys, Repliy skaicius: 3

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 700050 3
GTIN 4045197805270
Produkty klasé 73F
Aprasymas

Modelis:

Perdurtas lankstas (= dvigubas kreiptuvas) su apsauga nuo suspaudimo, kad nesusizalotumeéte.
Tikslaus reguliavimo galimybeé spaudziant spyruoklinj mygtuka. Su iSdroZztomis, dantytomis
Ziaunomis, susispaudzian¢iomis savaime.

Replés, dengtos juoda antikorozine danga, galvuté poliruota, plastiku padengtos rankenos.
Standartas:

DIN ISO 8976

Apdirbama medziaga:

Chromo-vanadzio plienas, lydytas elektros krosnyje, kaldintas Stampavimo budu.

Tiekimo sudétis:

Po 1 vamzdines reples Nr. 705800: dyd. 180; 250; 300

Pastaba:

KNIPEX® reguliuojamy verzliarakciy rinkinj zr. Nr. 813730, o atskiry jrankiy asortimentg zr. Nr.
813735.

Techninis aprasymas

Repliy skaicius 3

Norma DIN ISO 8976
nekibirksciuojantis ne
Produkto rasis Vamzdinés replés
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Duomeny lapai /5 Hoffmann Group

Priedai

Vamzdinés replés Cobra®, padengtos antikorozine danga

Visas ilgis 180 mm 705800159
V.amz'dlr.\es replés Cobra®, padengtos antikorozine danga 705800 250
Visas ilgis 250 mm

.. . ® H i
V:c\mz.cilr)es replés Cobra®, padengtos antikorozine danga 705800 150
Visas ilgis 150 mm

. . . ® H i
V'amz'dlrjnes replés Cobra®, padengtos antikorozine danga 705800 125
Visas ilgis 125 mm
Vamzdinés replés Cobra®, padengtos antikorozine danga 705800 300

Visas ilgis 300 mm
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