Duomeny lapai /b Hoffmann Group

ARIANA

Védinimo pompa

ALfP A

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 084364
GTIN 4037728541153
Produkty klase 08J
Aprasymas

Modelis:

Pompa, pailginanti ausinimo-tepimo priemoniy eksploatavimo laikg. Rekomenduojama
profesionaliy gamintojy. Skirta ilgalaikiam naudojimui.

Paskirtis:

Skirta praturtinti ausinimo-tepmo priemones deguonimi. Iki 150 litry. Neleidzia pavirsiuje
susidaryti alyvos plévelei ir taip apsaugo nuo bakterijy ir grybelio susidarymo. Idealiai veikia kartu
su juostiniu griebtuku Nr. 084360.

Korpusoilgis: 153 mm

Korpuso plotis: 75 mm

Korpuso aukstis: 82 mm

Srovés naudojimas: 0,38 A

Darbiné jtampa:3-12V

Védinimo galingumas: 180 I/h

Techninis aprasymas

Korpuso plotis 75 mm
Korpuso ilgis 153 mm
Darbiné jtampa 3-12V
Korpuso aukstis 82 mm
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Srovés naudojimas 0,38 A

Védinimo galingumas 180 1/h
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