
Duomenų lapai

TextFlow 12

Sugavimo saugos diržas IGNITE TRION, Tipas:

Užsakymo data

Užsakymo numeris 098106

GTIN 4030281222286

Produktų klasė 09F

Aprašas

Aprašymas:
Ignite Trion. Efektyvus kompleksiškas diržas. Funkcionalumą ir ergonomiją užtikrina
asimetriškas klubų paminkštintas diržas ir užlenkiamos laikiklio ąsos pagal EN 358, kurios
leidžia dirbti be trukdžių. Naujoji sistema neleidžia atsitiktinai atsipalaiduoti diržo juostai. Ypač
tinka naudoti sandėlyje su aukštais stelažais.
Nauja Ignite diržų serija su rafinuotomis detalėmis, pvz., pečių ir kojų paminkštinimais, aukštos
kokybės Oktalock užraktais tolygiai abiejų kūnų apkrovai. Diržo juostos suvyniojimu, kad būtų
galima dirbti be trikdžių, bei kritimo indikatoriumi. Maks. leistinas svoris: 140 kg.
Paskirtis:
Fasadiniai darbai, apsauga dirbant ant pastolių, plieno gamyboje, su pakeliamais lopšiais, taip pat
nuolatinė apsauga nuo kritimo.
Norma:
EN 361
Zusätzlich zertifiziert nach EN 358.
Svoris: 2,82 kg

Techninis aprašymas

Serija IGNITE
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Gamintojo dydis M / XXL

Klubų apimtis 800 – 1300 mm

Svoris 2,82 kg

Produkto rūšis Sugavimo saugos diržas
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