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Sugavimo saugos diržas IGNITE PROTON

Užsakymo data

Užsakymo numeris 098108

GTIN 4030281230885

Produktų klasė 09F

Aprašas

Aprašymas:
Ignite Proton. Kruopščiai sumodeliuotas ir apgalvotas, labai patogus dėvėti diržas.
Ergonomiškas AIRPAD klubų paminkštinimas ir anatomiškai suformuoti pečių ir kojų
paminkštinti diržai tolygiai paskirsto svorį. Centrinė ąsa ant krūtinės gali būti optimaliai
pareguliuota pagal bet kurį dirbantįjį. Su apsaugine ąsa lipimui, užlenkiamos laikiklio ąsos
pagal EN 358, įrankių ąsos ir medžiagos kilpos universaliam naudojimui. Ypač tinka vėjo jėgainių
aptarnavimui.
Nauja Ignite diržų serija su rafinuotomis detalėmis, pvz., pečių ir kojų paminkštinimais, aukštos
kokybės Oktalock užraktais tolygiai abiejų kūnų apkrovai. Diržo juostos suvyniojimu, kad būtų
galima dirbti be trikdžių, bei kritimo indikatoriumi. Maks. leistinas svoris: 140 kg.
Paskirtis:
Fasadiniai darbai, apsauga dirbant ant pastolių, plieno gamyboje, su pakeliamais lopšiais, taip pat
nuolatinė apsauga nuo kritimo.
Norma:
EN 361
Zusätzlich zertifiziert nach EN 358.
Gamintojo dydis: M / XXL
Klubų apimtis: 800 – 1300 mm
Svoris: 2,82 kg
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TextFlow 12Techninis aprašymas

Serija IGNITE

Gamintojo dydis M / XXL

Klubų apimtis 800 – 1300 mm

Svoris 2,82 kg

Produkto rūšis Sugavimo saugos diržas
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