Duomeny lapai /b Hoffmann Group

Vieno greicio rankinis greztuvas, Tipas: 720553

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 075110 720553
GTIN 4014586882468
Produkty klasé 03F
Aprasymas

Modelis:

Tvirtas rankinis greztuvas —

- Tikslus grezimo griebtuvas, visas iS metalo.

- Tolygus elektroninis sukiy skaiciaus reguliatorius jautriam grezimui.
- Metalinis reduktoriaus korpusas tvirtai laiko guolius.

- Dantyta papildoma rankena tvirtam paémimui.

- FEIN Sensitiv rankena saugiam darbui nepavargstant.

- Patogus valdymas integraliniu jungikliu.

Universaliai naudojamas greztuvas grezimui, gilinimui, sriegiy pjovimui.
Privalumai:

Grezimo griebtuvui, kurio uzverzimo ribos.

Tiekimo sudétis:

Kartu su 1 greitojo uzverzimo griebtuvu 1,5-13 mm, su uzverzimo jégos apsauga.

Techninis aprasymas

Gamintojo pavadinimas BOP-10
Grezimo patrono uzspaudimo ribos 1,5-13mm
Grezimo patrono laikiklis 1/2 colio — 20 UNF
maksimali vibracija pagal EN <2,5m/s’
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Duomeny lapai /b Hoffmann Group

maksimalus grezimo kiaurymeés & pliene 10 mm
Naudojama galia 500 W
maksimalus grezimo kiaurymés & medienoje 30 mm
Svoris 1,8 kg
Desininé / kairiné eiga taip

Sukiy skaiciaus diapazonas 0-1500 min™
Maitinimas Maitinimo 3altinis
tinka medziagoms Plienas
Produkto rasis Greztuvas
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