Duomeny lapai /b Hoffmann Group

Akumuliatorinés plysiy / skardos zirklés, Tipas: 7130046

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 078100 7130046
GTIN
Produkty klasé 03F

Aprasymas

Modelis:

Akumuliatorinés skardos zirklés mobiliam naudojimui.

Skardos zirklés.

- Geras kreiviy kirpimas, kai skarda Siek tiek deformuota.

- Patogus ir greitas darbas apdirbant krastus ir pjaunant.

- Lakstams iki 800 N/mm’ ir neradijanéiam plienui.

- Keturgubai kei¢iamas peilis: Svarus pjovimas be uzvarty, mazi kastai.
Tiekimo sudétis:

Su lagaminu be akumuliatoriaus ir be jkroviklio.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir jkroviklius rasite Nr. 073832 ir Nr. 073845.

Techninis aprasymas

Pjavio plotis 0 mm
Akumuliatoriaus jtampa 18V
Pakuoté Lagaminas
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Duomeny lapai /b Hoffmann Group

maksimali vibracija pagal EN <2,5m/s’

maks. plieninés medziagos storis 400 N/mm? 1,6 mm

tinkamas akumuliatorius - Tiekéjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Fein tipas E 18 V

Jtampa

Svoris 2 kg
Pjovimo greitis 5-8 m/min
Eigos daznis 4000 min
maks. plieninés medziagos storis 800 N/mm’ 1T mm
Maziausios kreivés spindulys 15 mm
Gamintojo pavadinimas ABLS 18 1.6E
Akumuliatoriy kiekis 0
Akumuliatoriaus rasis Licio jonai
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Produkto rasis Skardos Zirklés
Priedai

Li¢io jony akumuliatorius Akumuliatoriaus tipas,

akumuliatoriaus jtampa FE18 V 073837 FE18

Lic¢io jony akumuliatorius Akumuliatoriaus tipas,

akumuliatoriaus jtampa FE18 V 073835 FE18
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