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Kampinis šlifuoklis GWS, Tipas: 24-180LVI

Užsakymo data

Užsakymo numeris 077146 24-180LVI

GTIN 3165140484558

Produktų klasė 03C

Aprašymas

Modelis:
Galingas 180 mm kampinis šlifuoklis:
· galingas 2400 W variklis, švelnus paleidimas ir ribota paleidimo srovė;
· labai saugų darbą užtikrina Vibration-Control pagrindinė ir papildoma rankena,

KickBack Stop ir apsauga nuo pakartotinio paleidimo;
· sukama rankena optimaliam šlifavimui ir pjovimui.
Tiekimo sudėtis:
Su apsauginiu gaubtu, papildoma rankena, prispaudiklių rinkiniu.

Techninis aprašymas

pakartotinio paleidimo fiksatorius taip

maksimalus disko ⌀ 180 mm

maksimali vibracija pagal EN 5,5 m/s2

Svoris 5,4 kg

Gamintojo pavadinimas GWS 24-180 LVI

maksimalus pjovimo gylis 54 mm

Kickbackstop taip

Ypatybė Sukama rankena

Naudojama galia 2400 W
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minkštas paleidimas taip

Maitinimas Maitinimo šaltinis

maksimalus sūkių skaičius 8500 min-1

Produkto rūšis Kampinis šlifuoklis
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