Duomeny lapai

HOLEX

Audinio lipni juosta, juoda, Plotis x ilgis (mmxm): 48X50

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 083766 48X50
GTIN 4062406242213
Produkty klase 02A
Aprasymas

Modelis:

MedZiaginé juosta su karsto lydalo klijais, skirta paprastiems maskavimo ir remonto darbams.
Taip pat atsparus vandeniui dél PE laminavimo. Galima naudoti jvairiems maskavimo ir klijavimo
darbams. Specialiam naudojimui didelémis pastimomis, kai sglygos sudétingos. Lengva
iSvynioti, nuplésti ir taip pat atspari dilimui.

Galima naudoti iki 2 savaiciy patalpoje ir lauke.

Rekomendacija:

Prie$ klijuodami patikrinkite pagrindo tinkamuma.

Lipnios juostos rusis: vienpusé

Klijai: Sintetinis kauciukas

Storis: 0,177 mm

Techninis aprasymas

Klijai Sintetinis kauciukas
Tamprumas 25%
Laikymo temperatira 20°C
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Duomeny lapai

Plotis

Lipnios juostos rusis
atsparus temperatarai iki
Paskirtis

Paskirtis

Paskirtis

Paskirtis

Paskirtis

Paskirtis

Paskirtis

Stipris tempiant

Spalva

Yra pamusalas

Sandélio oro dregmé
Audinio tankumas
Minimali naudojimo trukme
Ypatybe

llgis

Storis

Pagrindo medziaga
Sukibimas su plienu
Produkto pavadinimo pozymis

Produkto rasis

48 mm
vienpuseé
75 °C
Sandarinimas
Pritvirtinimas
RiSimas
Tvirtinimas
Maskavimas
Jpakavimas
Klijavimas
3,5N/mm
juodas
ne
50 %

32 audinio tankumas
12 ménuo
galima jplésti rankomis
50 m
0,177 mm
Audinys
0,75 N/mm
juoda

Lipni juosta
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